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R0E000010ACB10 
E1 エミュレータ用アイソレータ 
 
1. はじめに 

R0E000010ACB10はE1およびE8aエミュレータ用のアイソレータです。 
本製品はユーザシステムとエミュレータシステム間にGNDギャップ

がある環境下でデバッグするために使用する製品です。 
 

梱包一覧 
使用前に下記の梱包品がすべて揃っているか確認してください。 
 
表1.1 梱包内容一覧 

型 名 説 明 数 量 
R0E000010ACB10 E1エミュレータ用アイソレータ 1 
R0E000010ACB10 ユーザーズマニュアル 和文ユーザーズマニュアル(本資料) 1 
R0E000010ACB10 User's Manual 英文ユーザーズマニュアル 1 
(注意) 輸送される場合は、精密機器扱いで輸送してください。 

 
重要事項 
 
アイソレート電圧に関して: 
 本製品はエミュレータシステムとユーザシステム間の GND 電位差をアイソレートする目的で設計されてい

ますが、GND 電位差は 42.4VAC または 60VDC 未満の範囲でご使用ください。 
また、本製品を過電圧印加に対するシステム保護の目的で使用しないでください。 
 

廃棄に関して:   
 廃棄する時は必ず産業廃棄物として法令に従って処分してください。 

 
 
 

European Union regulatory notices: 
 The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) regulations put responsibilities on producers for 

the collection and recycling or disposal of electrical and electronic waste. Return of WEEE under these 
regulations is applicable in the European Union only. This equipment (including all accessories) is not 
intended for household use. After use the equipment cannot be disposed of as household waste, and the 
WEEE must be treated, recycled and disposed of in an environmentally sound manner.  
Renesas Electronics Europe GmbH can take back end of life equipment, register for this service at 
“http://www.renesas.eu/weee”.  
 

取り扱いに関して: 
 ・本製品を使用する時は、不必要に部品に触れたりショートさせたりしないでください。 

・本製品に過大な物理的衝撃を与えないでください。 
・本製品を改造しないでください。改造した場合、保証の対象外となります。 
 

周辺温度に関して: 
 本製品の使用における周辺温度の上限（最高定格周辺温度）は 35℃です。 

この最高定格周辺温度を越えないように注意してください。 
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接続に関して: 
 ・電源が入っているときに本製品の接続や取り外しをしないでください。 

・本製品にはスイッチがあります。ご使用になるデバッグインタフェースに合わせて設定してください。 
  スイッチ設定を変更するときは、本製品と接続機器の電源をオフにしてください。 
・本製品とユーザシステムを接続するときは、コネクタの1ピン位置を合わせて正確に勘合させてください。 
・本製品とエミュレータを接続するときは、コネクタの1ピン位置を合わせて正確に勘合させてください。 
 

接続終了時の電源に関して： 
 ・エミュレータデバッガとの接続を終了する際には、ユーザシステムの電源もオフにしてください。 

  ユーザシステムの電源をオフにしないと、正常に再接続できない場合があります。 
・再接続に失敗した場合、ユーザシステムの電源をオフにすると共に、エミュレータのUSBケーブルを抜き

差ししてから、再接続してください。 
 

 
European Union regulatory notices 

This product complies with the following EU Directive. 
 
Environmental Compliance and Certification: 
・Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2002/96/EC 

 

注意 



R0E000010ACB10 ユーザーズマニュアル 

R20UT0164JJ0500  Rev.5.00  Page 3 of 8 
2013.07.16  

 

2. 仕様 
表2.1 仕様一覧 

項目 内容 備考 
対象エミュレータ 1) E1エミュレータ 

2) E8aエミュレータ 
E20エミュレータでは使用できませ

ん。 
電源 以下の2電源、両方が必要 

1) ユーザシステム(UVCC)から供給 
   電圧：3.0V～5.5V 
2) エミュレータ電源供給機能から供給 
   電圧：3.3V 

ユーザシステム(UVCC)からの供給

は最大50mAが必要です。 

許容 GND 間電位差 42.4VACまたは60VDC未満  
対象マイコンシリーズ名 RX600シリーズ 

RX200シリーズ 
RX100シリーズ 
R32C/100シリーズ 
M32C/80シリーズ 
M16C/60シリーズ ※1 
M16C/50シリーズ ※1 
M16C/30シリーズ 
M16C/Tinyシリーズ 
R8C/Lxシリーズ 
R8C/Mxシリーズ 
R8C/5xシリーズ 
R8C/3xT-Aシリーズ 
R8C/3xシリーズ 
R8C/2xシリーズ 
R8C/1xシリーズ 
H8S/Tinyシリーズ 
H8/300H Tinyシリーズ 
H8/300H Super Low Powerシリーズ 
H8/300L Super Low Powerシリーズ 
38000シリーズ 

対象マイコンによりアイソレータの

スイッチ設定が異なります。 
スイッチ設定は「4.5 対応するマイ

コンとスイッチ設定」をご確認くだ

さい。 

使用アイソレーション 
デバイス 

ACSL-6420-00TE (AVAGO社製) 
IL260-3E, IL261-3E (NVE社製) 

 

LED表示 LED1：エミュレータからの電源供給時に点灯 
LED2：ユーザシステムから電源供給時に点灯 

両方のLEDが点灯していなければ 
ご使用になれません。 

※1：M16C/60シリーズとM16C/50シリーズのクロック非同期形シリアル通信(CNVss端子で通信)はサポート 
     していません。 

 
 

3. 使用上の注意事項 
 

電源電圧に関して: 
 本製品を接続してエミュレータを使用する場合、ユーザシステム上マイコンの電源電圧は3.0V～5.5V

である必要があります。3.0V未満の電源電圧には対応していません。 
 

信号遅延に関して: 
 本製品を接続した場合、アイソレーション回路の信号遅延により、通信インタフェース速度に制限が生

じる場合があります。 
具体的にはRX600シリーズのJTAG周波数を12.38MHz以下にする必要があります。 
 

 

テキストボックス
RX700シリーズ 
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4. 使用方法 

本章の4.2項と4.3項ではE1エミュレータを例に記述します。E8aをご使用になる場合は、E1をE8aに読み

替えてください。 
 

4.1. スイッチ(JP1～6)の設定 
本製品の回路を、ご使用になるマイコンの通信方式にあわせるためにスイッチJP1～6を設定してくださ

い。対応マイコンとスイッチ設定については、「4.5 対応するマイコンとスイッチ設定」をご確認くだ

さい。 
 

4.2. 取り付け方法 
取り付ける前に、ユーザシステムとエミュレータの電源がオフ状態であることをご確認ください。エミュ

レータにはUSBケーブルを接続しないでください。 
ユーザシステムおよびエミュレータと本製品の接続は、1ピン位置を合わせて確実に勘合させてください。 
 

 
図4.1 R0E000010ACB10取り付け方法 
 

4.3. 電源起動 
電源起動順序を以下に示します。 
 
(1) エミュレータ電源の起動 

ホストマシンとE1エミュレータ間をUSBケーブルで接続して、E1エミュレータ電源を起動させます。 
 

(2) ユーザシステム電源の起動 
ユーザシステムの電源を起動します。 
 

(3) デバッガ起動(電源供給設定) 
制御PCからデバッガを起動し、初期設定画面でターゲット電源供給をオンにします。電圧選択はユー

ザシステムで使用する電圧に関わらず、3.3Vを選択してください。 
 
以降の設定は、ご使用のエミュレータ(E1またはE8a)のユーザーズマニュアルをご参照ください。 
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4.4. 外形寸法 

 

 
図4.2 外形寸法図 
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4.5. 対応するマイコンとスイッチ設定 

表4.1 E1対応マイコンとアイソレータスイッチ設定の対応表 

マイコン ユーザインタフェース スイッチ設定番号 
表4.3参照 

RXファミリRX600シリーズ JTAG 設定1 
FINE 設定7 
Flash Development Toolkit使用時 設定2 

RXファミリRX200シリーズ 
RXファミリRX100シリーズ 

FINE 設定7 
Flash Development Toolkit使用時 設定2 

R8Cファミリ R8C/Lxシリーズ 1線式クロック非同期形シリアル 
(MODE端子で通信) 

設定3 
R8Cファミリ R8C/5xシリーズ 
R8Cファミリ R8C/3xT-Aシリーズ 
R8Cファミリ R8C/3xシリーズ 

 
表4.2 E8a対応マイコンとアイソレータスイッチ設定の対応表 

マイコン ユーザインタフェース スイッチ設定番号 
表4.3参照 

R8Cファミリ R8C/Mxシリーズ 
R8Cファミリ R8C/Lxシリーズ 
R8Cファミリ R8C/3xシリーズ 
R8Cファミリ R8C/2xシリーズ 

1線式クロック非同期形シリアル 
(MODE端子で通信) 

設定3 

R8Cファミリ R8C/1xシリーズ 
R8C/14,15,16,17,18,19,1A,1Bグループ 
R8Cファミリ R8C/1xシリーズ 
R8C/10,11,12,13グループ 

クロック同期形シリアル 
(P00/P37/CNVss端子で通信) 

設定4 

Flash Development Toolkit使用時 設定3 
M16CファミリR32C/100シリーズ 
M16Cファミリ M32C/80シリーズ 

クロック同期形シリアル 設定6 

M16CファミリM16C/60シリーズ 
M16C/6Sグループ 
M16CファミリM16C/60シリーズ 
M16C/6C,6B, 64A,65,63グループ 

クロック非同期形シリアル 
(CNVss端子で通信) 

未サポート 

クロック同期形シリアル 
(P64/P65/P66/P67で通信) 

設定6 

M16CファミリM16C/60シリーズ 
M16C/64,62P,6Nグループ 

クロック同期形シリアル 
(P64/P65/P66/P67で通信) 

設定6 

M16CファミリM16C/50シリーズ クロック非同期形シリアル 
(CNVss端子で通信) 

未サポート 

クロック同期形シリアル 
(P64/P65/P66/P67で通信) 

設定6 

M16CファミリM16C/30シリーズ 
M16CファミリM16C/Tinyシリーズ 

クロック同期形シリアル 
(P64/P65/P66/P67で通信) 

設定6 

H8ファミリH8/300L Super Low Powerシリーズ 
H8ファミリH8/300H Tinyシリーズ 
H8ファミリH8/300H Super Low Powerシリーズ 
H8SファミリH8S/Tinyシリーズ 

クロック同期形シリアル 
 

設定4 

Flash Development Toolkit使用時 設定2 

740ファミリ 38000シリーズ 
38D5,38D2,3803L,3804Lグループ 

クロック同期形シリアル 設定5 

テキストボックス
RXファミリRX700シリーズ
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表4.3 アイソレータスイッチ設定 
スイッチ設定番号 JP1～6の設定 

設定1 

 
設定2 

 
設定3 

 
設定4 

 
設定5 

 
設定6 

 
設定7 

 
※上記の設定以外では使用しないでください。 

 
 
5. 保証 

本製品の保証期間は、ご購入後１年間となっております。 
 
(1) お客様での取り扱い説明書に基いた正常なご使用状態のもとで、万一故障・損傷した場合には無償

交換いたします。 
 

(2) 保証期間内でも、次の項目による故障・損傷の場合は、有償交換となります。 
a) 本製品の誤用、濫用または、その他異常な条件下でのご使用により生じた故障・損傷。 
b) ご購入後の輸送、移動時の落下等、お取扱が不適当であった為生じた故障・損傷。 
c) 接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障・損傷。 
d) 火災、地震、落雷、水害、その他天災地変、異常電圧等による故障・損傷。 
e) 弊社以外による改造、修理、調整または、その他の行為にて生じた故障・損傷。 
 

(3) 本製品はアクセサリ製品です。修理のご依頼はご容赦ください。 
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すべての商標および登録商標は，それぞれの所有者に帰属します。 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 

想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 
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