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2010.04.16R0E001000FLX10→PC7501 用ピッチ変換基板接続用変換基板 

1.概要 
  

R0E001000PKZ00

 R0E001000PKZ00は、フレキシブルケーブルR0E001000FLX10を 

PC7501用ピッチ変換基板へ接続するための変換基板です。 

 

2.梱包内容(図1参照) 
 

 ご使用の前に下記の製品がすべて揃っているかをご確認ください。 

 

 名称 個数 

(1) R0E001000PKZ00変換基板 ×1個

(2) R0E001000PKZ00ユーザーズマニュアル(本書) 

 

図1 R0E001000PKZ00の梱包内容 
 

3.仕様一覧 
 

 

フットパターン

FLASH版MCU等

(2)実装評価時

YQPACKxxxxx

NQPACKxxxxx

YQ-GUIDE(×4個)
HQPACKxxxxx
(別売)

PC7501用変換基板
M3T-F160-xxxxxx

(1)デバッグ時

●は1番ピンの位置例を示します。
必ずフットパターンの1番ピンと各部品の
1番ピンの位置を合わせてください。

※PC7501用変換基板は別売りです。

フレキシブルケーブル
R0E001000FLX10

R0E001000PKZ00

※

 表１ 仕様一覧 

項目 内容 

コネクタ挿抜回数 50回 

 

4.用途別の使用方法(図2参照) 
 

 R0E001000PKZ00は、NQPACKxxxxxをユーザシステムに 

実装することにより、デバッグ時及び実装評価時のどちらにも 

使用できます。 

 

(1)デバッグ時 

 ユーザシステムのフットパターンにNQPACKxxxxxを 

実装し、NQPACKxxxxxの上にYQPACKxxxxxを装着します。 

 そして、YQPACKxxxxxとPC7501用変換基板を接続し、 

R0E001000PKZ00を接続します。最後にエミュレータのフレキ 

シブルケーブルR0E001000FLX10を、R0E001000PKZ00の 

上面コネクタに接続して使用します。 

 

(2)実装評価時 

 ユーザシステム上のNQPACKxxxxxにフラッシュROM又は 

ワンタイムPROM版のMCU、HQPACKxxxxx(別売)の順で装着して 

使用します。 

 

 R0E001000PKZ00を使用する際は、3ページの注意事項を必ず 

参照してください。 

 

 

[MCU Unit R0E530640MCU00で使用できるPC7501変換基板] 

100ピン0.5mmピッチ ：M3T-F160-100NSD 

100ピン0.65mmピッチ：M3T-F160-100NRB 

 

[MCU Unit R0E530650MCU00で使用できるPC7501変換基板] 

100ピン0.5mmピッチ ：M3T-F160-100NSD 

100ピン0.65mmピッチ：M3T-F160-100NRB 

80ピン0.65mmピッチ ：M3062PT-80FPB 

 128ピン0.5mmピッチ ：M3T-F160-128NRD 

 

 図2 R0E001000PKZ00の用途 
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R0E001000PKZ00 ユーザーズマニュアル 

 

5.装着手順(図3参照)  
 

フットパターン

YQPACKxxxxx

NQPACKxxxxx

YQ-GUIDE(×4個)

●は1番ピンの位置例を示します。
必ずフットパターンの1番ピンと各部品の
1番ピンの位置を合わせてください。

①

②

③

④

⑥

マイナスドライバを
ご使用ください

フレキシブルケーブル
R0E001000FLX10

PC7501用変換基板
M3T-F160-xxxxxx

R0E001000PKZ00

⑤

 R0E001000PKZ00の装着手順を以下に示します。 

 

①NQPACKxxxxxをユーザシステムに実装する。 

②NQPACKxxxxxにYQPACKxxxxxを装着する。 

③YQPACKxxxxxの4隅を付属のYQ– GUIDEでネジ止めする。 

●YQPACKxxxxx付属のネジ 

 YQPACKxxxxxには使用しないでください。 

●NQPACKxxxxx付属のプラスドライバ 

 HQPACKxxxxxをネジ止めする際使用します。 

 YQ– GUIDEには使用できません。 

④YQPACKxxxxxにPC7501用変換基板を装着する。 

⑤PC7501用変換基板にR0E001000PKZ00を装着する。 

⑥R0E001000PKZ00にエミュレータのフレキシブルケーブル 

R0E001000FLX10を装着する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 図3 R0E001000PKZ00装着手順 
 

 

6.寸法図 
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 図4 寸法図 
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7.安全上の注意事項およびWEEE指令 
 

 

本製品に関して： 

 ●修理のご依頼はご容赦ください。 

 

欧州連合域内における破棄に関して： 

 

Renesas development tools and products are directly covered by the European Union's Waste Electrical and Electronic Equipment, 

(WEEE), Directive 2002/96/EC. As a result, this equipment, including all accessories, must not be disposed of as household waste 

but through your locally recognised recycling or disposal schemes. As part of our commitment to environmental responsibility 

Renesas also offers to take back the equipment and has implemented a Tools Product Recycling Program for customers in Europe. 

This allows you to return equipment to Renesas for disposal through our approved Producer Compliance Scheme. To register for 

the program, click here “http://www.renesas.com/weee". 

 

8.CN1,CN2コネクタ対応表 
 

 表2 コネクタ対応表 

CN1ピンNo. IC1 CN1ピンNo. IC1 CN2ピンNo. IC1 CN2ピンNo. IC1 

1 － 100 － 1 － 100 － 

2 － 99 － 2 － 99 － 

3 － 98 － 3 － 98 － 

4 － 97 － 4 － 97 － 

5 CN4-36b 96 CN4-36a 5 CN4-24b 96 － 

6 CN4-37a 95 CN4-35b 6 CN4-24a 95 － 

7 CN4-37b 94 CN4-35a 7 CN4-23a 94 CN4-27a 

8 CN3-40a 93 CN4-34b 8 CN4-22a 93 CN4-27b 

9 CN3-39b 92 CN4-34a 9 CN4-18b 92 CN4-28a 

10 CN3-39a 91 CN4-33b 10 CN4-18a 91 CN4-38a 

11 CN3-38b 90 CN4-32b 11 CN4-17b 90 CN4-38b 

12 CN3-38a 89 CN4-31b 12 CN4-17a 89 CN4-39a 

13 CN3-37b 88 CN4-30a 13 － 88 CN4-39b 

14 CN3-37a 87 CN4-29b 14 － 87 CN4-40a 

15 － 86 － 15 － 86 － 

16 CN3-36b 85 CN4-29a 16 － 85 CN3-31b 

17 CN3-36a 84 CN4-28b 17 － 84 CN3-30a 

18 CN3-35b 83 CN4-26b 18 － 83 CN3-29b 

19 CN3-35a 82 CN4-26a 19 － 82 CN3-29a 

20 CN3-34b 81 CN4-25b 20 － 81 CN3-28b 

21 CN3-34a 80 CN4-25a 21 － 80 CN3-28a 

22 CN3-33b 79 CN4-21b 22 － 79 CN3-25a 

23 CN3-33a 78 CN4-20a 23 － 78 CN3-24b 

24 CN3-32b 77 CN4-19b 24 － 77 CN3-24a 

25 CN3-32a 76 CN4-19a 25 CN3-25b 76 CN3-23b 

26 － 75 － 26 CN3-26a 75 － 

27 CN3-12a 74 CN4-16b 27 CN3-26b 74 CN3-17a 

28 CN3-11b 73 CN4-16a 28 CN3-27a 73 CN3-16b 

29 CN3-10a 72 CN4-15b 29 － 72 CN3-16a 

30 CN3-09b 71 CN4-15a 30 CN3-27b 71 CN3-15b 

31 CN3-09a 70 CN4-14b 31 CN3-18a 70 CN3-15a 

32 CN3-08b 69 CN4-14a 32 CN3-19a 69 CN3-14b 

33 CN3-08a 68 CN4-13a 33 CN3-19b 68 CN3-14a 

34 CN3-07b 67 CN4-12a 34 CN3-20a 67 CN3-13b 

35 CN3-07a 66 CN4-11b 35 CN3-21b 66 CN3-13a 

36 CN3-03a 65 CN4-10a 36 CN3-22a 65 CN3-12b 

37 － 64 － 37 CN3-22b 64 － 

38 CN3-02b 63 CN4-09b 38 CN3-23a 63 CN3-23a 

39 CN3-02a 62 CN4-09a 39 － 62 CN3-22b 

40 CN3-01b 61 CN4-08b 40 CN3-6b 61 CN3-22a 

41 CN4-01b 60 CN4-08a 41 CN3-6a 60 CN3-21b 

42 CN4-02a 59 CN4-07b 42 CN3-5b 59 CN3-20a 

43 CN4-02b 58 CN4-07a 43 CN3-5a 58 CN3-19b 

44 CN4-03a 57 CN4-06b 44 CN3-4b 57 CN3-19a 

45 CN4-03b 56 CN4-06a 45 － 56 CN3-18a 

46 CN4-04a 55 CN4-05b 46 CN3-03b 55 － 

47 CN4-04b 54 CN4-05a 47 CN3-04a 54 － 

48 － 53 － 48 － 53 － 

49 － 52 － 49 － 52 － 

50 － 51 － 50 － 51 － 

("－"は空きピンまたはエミュレータ内部使用信号を示す。)
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http://www.renesas.com/weee


 

 

http://japan.renesas.com/inquiry

100-0004 2-6-2 (03)5201-5307

http://www.renesas.com

 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 

想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 

ホームページ：http://japan.renesas.com/tools 

すべての商標および登録商標は，それぞれの所有者に帰属します。 
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