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1. 概要 
 

 外部トリガケーブルR0E001000EXT00は、E100エミュレータ本体 

R0E001000EMU00の外部トリガ接続コネクタを通して、外部信号の 

トレースやイベントの出力をすることができます。 

 

2. 梱包内容(図1参照) 
 

 ご使用の前に下記の製品がすべて揃っているかをご確認ください。 

 

R0E001000EXTE0基板
E100本体側

R0E001000EXTT0基板(ケーブル付)
ターゲット側

R0E001000FLX10
フレキシブルケーブル

 

 名称 個数 

(1) R0E001000EXTE0基板 ×1個 

(2) R0E001000EXTT0基板(ケーブル付) ×1個 

(3) R0E001000FLX10フレキシブルケーブル ×1個 

(4) R0E001000EXT00ユーザーズマニュアル(本書) 

 

3. 使用方法(図2参照) 
 

 外部トリガケーブルR0E001000EXT00の使用方法を図2に示します。 

 E100本体電源、ユーザシステムの電源がOFFされている事を確認 

してから、以下の手順に従って、外部トリガケーブル 

R0E001000EXT00を装着してください。 

  
図1  R0E001000EXT00の梱包内容 ①R0E001000EXTE0基板にR0E001000FLX10を装着する。 

②E100本体部の蓋(EXT)を開け、R0E001000EXTE0基板をE100本体 

外部トリガ接続コネクタに装着する。 

③R0E001000EXTT0のユーザシステム接続用ソケットに観測する信号 

を接続する。 

④R0E001000EXTT0にR0E001000FLX10を装着する。 
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 図2 外部トリガケーブルR0E001000EXT00の使用方法 
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４.ユーザシステムとの接続方法（図3参照） 
 

（１）GND接続 

ROE001000EXTT0基板に接続されています黒色のワイヤーはGND端子 

となります。必ず、ユーザシステムのGNDに接続してください。 

 

（２）トリガ信号対応表 

 エミュレータデバッガの設定によりトリガ信号の入出力属性指定 

が可能です。表1にエミュレータデバッガの[コンフィグレーション 

プロパティ]ダイアログボックスの[システム] ページ内トリガ 

(外部トリガケーブル)画面とユーザシステム接続用ソケット 

識別番号シールとの対応を示します。 

 

 

 

 

 

 

 
図3 ROE001000EXTT0装着手順 

 

ワイヤー：黒　（GND）
灰色　（信号）

ユーザシステム接続用ソケット
識別用番号シール

R0E001000EXTT0
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表1 トリガ信号対応表 

トリガ信号名称 入出力 
R0E001000EXTT0 

コネクタ番号 

ユーザシステム接続用 

ソケット識別用番号シール 

CLK I CN3-2  CLK 

EXT0 I CN4-10 0 

EXT1 I CN4-9 1 

EXT2 I CN4-8 2 

EXT3 I CN4-7 3 

EXT4 I CN4-6 4 

EXT5 I CN4-5 5 

EXT6 I CN4-4 6 

EXT7 I CN4-3 7 

EXT8 I CN3-10 8 

EXT9 I CN3-9 9 

EXT10 I CN3-8 10 

EXT11 I CN3-7 11 

EXT12 I CN3-6 12 

EXT13 I CN3-5 13 

EXT14 I CN3-4 14 

EXT15 I CN3-3 15 

EXT16 I/O CN6-10  16 

EXT17 I/O CN6-9 17 

EXT18 I/O CN6-8 18 

EXT19 I/O CN6-7 19 

EXT20 I/O CN6-6 20 

EXT21 I/O CN6-5 21 

EXT22 I/O CN6-4 22 

EXT23 I/O CN6-3 23 

EXT24 I/O CN5-10 24 

EXT25 I/O CN5-9 25 

EXT26 I/O CN5-8 26 

EXT27 I/O CN5-7 27 

EXT28 I/O CN5-6 28 

EXT29 I/O CN5-5 29 

EXT30 I/O CN5-4 30 

EXT31 I/O CN5-3 31 

 

 

5.安全上の注意事項およびWEEE指令 
 

 

本製品に関して： 

 ●修理のご依頼はご容赦ください。 

 

欧州連合域内における破棄に関して： 

 

Renesas development tools and products are directly covered by the European Union's Waste Electrical and Electronic Equipment, 

(WEEE), Directive 2002/96/EC. As a result, this equipment, including all accessories, must not be disposed of as household waste 

but through your locally recognised recycling or disposal schemes. As part of our commitment to environmental responsibility 

Renesas also offers to take back the equipment and has implemented a Tools Product Recycling Program for customers in Europe. 

This allows you to return equipment to Renesas for disposal through our approved Producer Compliance Scheme. To register for 

the program, click here “http://www.renesas.com/weee". 
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http://japan.renesas.com/inquiry

100-0004 2-6-2 (03)5201-5307

http://www.renesas.com

 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 

想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 

ホームページ：http://japan.renesas.com/tools 

すべての商標および登録商標は，それぞれの所有者に帰属します。 
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