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RX13T グループに、0.5 mm ピッチ 48 ピン QFN パッケージ製品、ならびに 0.5 mm ピッチ 32 ピン QFN パッケー

ジ製品のラインナップを追加いたします。

追加される製品の一覧、ピン配置、および外形寸法図を以下に記載いたします。

1. 製品一覧

RX13T グループに表 1 に示す 8 製品を追加いたします。

2. ピン配置

各製品のピン配置については、同一ピン数の LFQFP パッケージの製品と同じです。
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表 1. RX13T グループ新製品一覧

グループ 型名 発注型名 パッケージ ROM 容量 RAM 容量
E2 データ

フラッシュ
動作周波数

(max) 動作周囲温度

RX13T
(D バージョン )

R5F513T5ADNE R5F513T5ADNE#20 PWQN0048KE-A
128K バイト

12K バイト 4K バイト 32MHz

–40 ～ +85°C
R5F513T5ADNH R5F513T5ADNH#20 PWQN0032KE-A

R5F513T3ADNE R5F513T3ADNE#20 PWQN0048KE-A
64K バイト

R5F513T3ADNH R5F513T3ADNH#20 PWQN0032KE-A

RX13T
(G バージョン )

R5F513T5AGNE R5F513T5AGNE#20 PWQN0048KE-A
128K バイト

–40 ～ +105°C
R5F513T5AGNH R5F513T5AGNH#20 PWQN0032KE-A

R5F513T3AGNE R5F513T3AGNE#20 PWQN0048KE-A
64K バイト

R5F513T3AGNH R5F513T3AGNH#20 PWQN0032KE-A
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3. 外形寸法図

0.5 mm ピッチ 48 ピン QFN パッケージ (PWQN0048KE-A) の外形寸法図を以下に示します。

図 1. 48 ピン QFN (PWQN0048KE-A)
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Reference
Symbol

Dimension in Millimeters

Min. Nom. Max.

A 0.80

A1 0.00 0.02 0.05

A3 0.203 REF.

b 0.20 0.25 0.30

D 7.00 BSC

E 7.00 BSC

e 0.50 BSC

L 0.30 0.40 0.50

K 0.20

D2 5.50 5.55 5.60

E2 5.50 5.55 5.60

aaa 0.15

bbb 0.10

ccc 0.10

ddd 0.05

eee 0.08

fff 0.10

JEITA Package code RENESAS code MASS(TYP.)[g]

P-HWQFN048-7x7-0.50 PWQN0048KE-A 0.13
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0.5 mm ピッチ 32 ピン QFN パッケージ (PWQN0032KE-A) の外形寸法図を以下に示します。

図 2. 32 ピン QFN (PWQN0032KE-A)

以上

2X

INDEX AREA
(D/2 X E/2)

D

E

SEATING PLANE

ccc C

32X bbb C A B
ddd C

  e b(32X)

25

32

1 8

9

16

1724

E2

D2

L(32X) K(32X)

C

aaa C

B

2X
aaa C

(A3) A1A

eee C

fff C A B

fff C A B

A

32

25

24 17

16

9

81

EXPOSED
 DIE PAD

Reference
Symbol

Dimension in Millimeters

Min. Nom. Max.

A 0.80

A1 0.00 0.02 0.05

A3 0.203 REF.

b 0.18 0.25 0.30

D 5.00 BSC

E 5.00 BSC

e 0.50 BSC

L 0.35 0.40 0.45

K 0.20

D2 3.15 3.20 3.25

E2 3.15 3.20 3.25

aaa 0.15

bbb 0.10

ccc 0.10

ddd 0.05

eee 0.08

fff 0.10

JEITA Package code RENESAS code MASS(TYP.)[g]

P-HWQFN032-5x5-0.50 PWQN0032KE-A 0.06
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