
 

お客様各位 

 

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて 

 

2010 年 4 月 1 日を以って NEC エレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジ

が合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社

名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い

申し上げます。 

 

ルネサスエレクトロニクス ホームページ（http://www.renesas.com） 

 

 

 

 

2010 年 4 月 1 日 

ルネサスエレクトロニクス株式会社 

 

 

 

 

 

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社（http://www.renesas.com） 

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry 
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東京都千代田区大手町 2丁目 6番 2 号
(日本ビル)

TEL  (03)5201-5219 (ダイヤルイン)
株式会社 日立製作所 半導体グループ

製
品
分
類

マイクロプロセッサ 発行番号 TN-SH7-424A Rev.
第１版

題
名
SH7751/SH7751R モード端子
(MD9/MD10)処理について

情報
分類

１． 仕様変更
２． ドキュメント訂正追加等
３． 使用上の注意事項
４． マスク変更
５． ライン変更

対象ロット等 有効期限適
用
製
品

SH7751
SH7751R 全ロット

関
連
資
料

SH7751シリーズ
ハードウエアマニュアル　第 2版
(ADJ-602-215A(H)) 永年

　　SH7751 シリーズ　ハードウェアマニュアル　第 2版　付録 D　端子機能の MD9/MD10 端子の

　プルアップ抵抗に関して、注意事項がありますので下記をご参照ください。

　　　表 D.2　リセット、低消費電力状態、バス開放状態での端子状態（PCI イネーブル）

Reset(Power on)端子名 I/O
ホスト 非ホスト

PCIREQ2#/MD9 I/O I *19 I *19
PCIREQ3#/MD10 I/O I *19 I *19

　　　*19：内蔵プルアップ抵抗によりプルアップする。ただし、パワーオンリセット時のモード端子の

             プルアップとしては使用できません。SH-4 の外部でプルアップまたはプルダウンしてください。

　　　表 D.3　リセット、低消費電力状態、バス開放状態での端子状態（PCI ディスエーブル）

端子名 I/O Reset(Power on)

PCIREQ2#/MD9 I/O I *19
PCIREQ3#/MD10 I/O I *19

　　　*19：内蔵プルアップ抵抗によりプルアップする。ただし、パワーオンリセット時のモード端子の

             プルアップとしては使用できません。SH-4 の外部でプルアップまたはプルダウンしてください。


