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題

名
RX23E-A グループ 新製品追加のお知らせ 情報分類 技術情報

適

用

製

品

RX23E-A グループ 

対象ロット等

関連資料
RX23E-A グループ 
ユーザーズマニュアル ハードウェア編
Rev.1.00 (R01UH0801JJ0100) 全ロット

RX23E-A グループの製品ラインアップに、24 ビット Δ-Σ A/D コンバータの搭載数を 1 ユニットにした製品を追

加いたします。

製品の一覧および新たに採用されたパッケージの外形寸法図を以下に記載いたします。

1. 製品一覧

RX23E-A グループに、表 1 に赤字で示す 8 製品を追加いたします。

表 1. RX23E-A グループ製品一覧 

型名 発注型名 パッケージ ROM 容量 RAM 容量 
E2 データ 
フラッシュ

動作周波数

(max) 
Δ-Σ A/D 

コンバータ
動作周囲温度

R5F523E6ADFL R5F523E6ADFL#30 PLQP0048KB-B 
256K バイト 32K バイト 

8K バイト 32MHz 

2 ユニット 

–40～+85°C
R5F523E6ADNF R5F523E6ADNF#U0 PWQN0040KC-A 
R5F523E5ADFL R5F523E5ADFL#30 PLQP0048KB-B 

128K バイト 16K バイト 
R5F523E5ADNF R5F523E5ADNF#U0 PWQN0040KC-A 
R5F523E6AGFL R5F523E6AGFL#30 PLQP0048KB-B 

256K バイト 32K バイト 
–40～+105°C

R5F523E6AGNF R5F523E6AGNF#U0 PWQN0040KC-A 
R5F523E5AGFL R5F523E5AGFL#30 PLQP0048KB-B 

128K バイト 16K バイト 
R5F523E5AGNF R5F523E5AGNF#U0 PWQN0040KC-A 
R5F523E6SDFL R5F523E6SDFL#30 PLQP0048KB-B 

256K バイト 32K バイト 

1 ユニット 

–40～+85°C
R5F523E6SDNF R5F523E6SDNF#20 PWQN0040KD-A 
R5F523E5SDFL R5F523E5SDFL#30 PLQP0048KB-B 

128K バイト 16K バイト 
R5F523E5SDNF R5F523E5SDNF#20 PWQN0040KD-A 
R5F523E6SGFL R5F523E6SGFL#30 PLQP0048KB-B 

256K バイト 32K バイト 
–40～+105°C

R5F523E6SGNF R5F523E6SGNF#20 PWQN0040KD-A 
R5F523E5SGFL R5F523E5SGFL#30 PLQP0048KB-B 

128K バイト 16K バイト 
R5F523E5SGNF R5F523E5SGNF#20 PWQN0040KD-A 
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2. 外形寸法図

今回新規に追加したパッケージ: PWQN0040KD-A (0.5mm ピッチ 40 ピン QFN パッケージ) の外形寸法図を以下

に示します。

図 1. 40 ピン HWQFN (PWQN0040KD-A) 
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