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External Flash Definition Editor (外部フラッシュ定義エディタ)  
V.1.00 Release 01 
リリースノート 
 
弊社製品をご使用いただき厚く御礼申し上げます。本製品を使用するにあたり注意事項がございます。 
ご留意いただけますようお願い申し上げます。 
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1. 製品のインストールと起動 

(1) EFEの入手 
以下URLのダウンロードページから「外部フラッシュ定義エディタ」をダウンロードしてください。 
http://japan.renesas.com/efe_download 
 

(2) EFEのインストール 
「外部フラッシュ定義エディタ」を任意のフォルダで解凍してください。 
EFEという名前のフォルダが生成されます。 
 

(3) EFEの起動 
EFE¥EFE.exeをダブルクリックして起動します。 

 
 
2. 注意事項 

2.1. 共通事項 

(1) 外部フラッシュメモリにプログラムをダウンロードするには、メモリ拡張モードへの切り替えや 
外部バス設定が必要です。USDファイル生成時に、それら設定を記述したスクリプトファイルを 
ダウンロード前実行スクリプトに指定してください。指定したスクリプトファイルはダウンロード

前に自動実行され、記述された設定が行われます。 
 

(2) エミュレータデバッガにおいて、[デバッグの設定]ダイアログボックス、[オプション]タブの[ダウ

ンロード後にCPUリセット]チェックボックスがオンに設定されている場合、ダウンロード後にCPU
がリセットされ、外部バス設定も初期化されます。そのため、ダウンロード後にダウンロードした

領域を参照してもその内容を確認できません。 
ダウンロード後も外部バス設定を保持するには、[ダウンロード後にCPUリセット]チェックボック

スをオフにしてください。または、コマンドラインウィンドウからダウンロード前実行スクリプト

に指定したスクリプトファイルを実行してください。なお、[デバッグの設定]ダイアログボックス

は、メニュー [デバッグ] → [デバッグの設定] の選択で開きます。 
 

2.2. E1/E20エミュレータ使用時 

USDファイル生成時に指定するワークRAMの設定は、DMA対象領域およびDTC対象領域と重複しない

アドレスを指定してください。 
ワークRAMに指定する領域は、デバッガの[コンフィグレーションプロパティ]ダイアログボックス、

[MCU]ページで指定するワークRAM領域と重複が可能です。 
 

2.3. E100エミュレータ使用時 

USDファイル生成時に指定するワークRAMの設定は、DMA対象領域およびDTC対象領域と重複しない

アドレスを指定してください。 
ワークRAMに指定する領域は、デバッガの[コンフィグレーションプロパティ]ダイアログボックス、

[システム]ページで指定するワークRAM領域と重複が可能です。 
 

2.4. E30Aエミュレータ使用時 

USDファイル生成時に指定するワークRAMの設定は、割り込みスタック領域およびDMA対象領域と重

複しないアドレスを指定してください。なお、E30Aエミュレータはターゲットプログラムリセット時

に割り込みスタックポインタ（ISP）を0500hに設定しますのでご注意ください。 
ワークRAMに指定する領域は、デバッガの[Init]ダイアログ、[MCU]タブで指定するモニタプログラム

のワーク領域と重複が可能です。 
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3. サポートする外部フラッシュ接続形態 

下表に示す外部フラッシュ接続形態をサポートします。 
 

書き込み方式 MCU 
外部バス幅 

外部フラッシュ

接続形態 
RX600 
シリーズ 

R32C/100 
シリーズ 

  8bit  8bit×1 ○ ○ 
 16bit 16bit×1 ○ ○ 

JEDEC   8bit×2 ○ ○ 
 32bit 16bit×2 － ○ 
   8bit×4 － ○* 
  8bit  8bit×1 ○ ○ 

CUI 16bit 16bit×1 ○ ○ 
   8bit×2 ○* ○* 
 32bit 16bit×2 － － 

*EFE V.1.00 Release 01にて新規にサポート 
 

4. サポートOS 

・Windows® 2000 
・Windows® XP  32bit editions 
・Windows Vista®  32bit editions 
・Windows® 7  32bit editions 
・Windows® 7  64bit editions 
 
 

5. 動作環境 

5.1. Windows Vista® 32ビット版, Windows® 7  

PC環境 
PC本体 IBM PC/AT互換機（1GHz以上のCPU） 
メモリ 1GB以上 
ハードディスク 100MB以上 
ディスプレイ解像度 1024×768以上 

64ビット版のWindows Vista®には対応していません。 
Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 
 

5.2. Windows® XP 32ビット版, Windows® 2000 

PC環境 
PC本体 IBM PC/AT互換機（Pentium III 600MHz以上を推奨） 
メモリ 512MB以上 
ハードディスク 100MB以上 
ディスプレイ解像度 1024×768以上を推奨 

64ビット版のWindows® XPには対応していません。 
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 
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