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デジタル放送受信用システム LSI 「ＥＭＭＡ™ ３ＴＪ」、「ＥＭＭＡ３ＴＳ」の仕様 

 
 

【ＥＭＭＡ™（※１）３ＴＪ、ＥＭＭＡ３ＴＳ共通の仕様】  

 

■ＯＦＤＭチャネルデコーダ 

    ＩＳＤＢ－Ｔ １３セグメントＯＦＤＭチャネルデコーダ 

    ＩＦ（５７ＭＨｚ）、Ｌｏｗ ＩＦ（４ＭＨｚ）対応 

 

■８ＰＳＫチャネルデコーダ 

    ＩＳＤＢ－Ｓ ８ＰＳＫデモジューレータ 

    ＩＱ入力対応 

 

■内蔵ＣＰＵ仕様 

メインＣＰＵ 

        ＭＩＰＳ３２®（※２） ４ＫＥｃTM（※２）コア搭載 

        ５００ＤＭＩＰＳ＠３２０ＭＨｚ 

サブＣＰＵ 

        ＭＩＰＳ３２ ４ＫＥｃコア搭載 

        ５００ＤＭＩＰＳ＠３２０ＭＨｚ 

 

■メモリインタフェース 

ＤＤＲ２メモリインタフェース 

        ＤＤＲ２ ８００ＭＨｚ 

        最大２５６M バイトの容量をサポート 

        バス幅：１６ｂｉｔ 

ＮＡＮＤ Ｆｌａｓｈ ＲＯＭインタフェース 

        最大２Ｇｂｉｔの容量をサポート 

        ８ｂｉｔバス幅に対応 

 

■ＭＰＥＧトランスポート・ストリーム処理エンジン 

    ストリーム入力Ｉ／Ｆ 

    ＭＰＥＧ準拠のトランスポート・ストリームに対応 

 

■ビデオデコーダ 

    ＭＰＥＧ２ ＭＰ＠ＨＬ準拠 

    ＭＰＥＧ４ ＡＶＣ デコーダ ＨＰ＠Ｌ４．０ 
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■ＪＰＥＧデコーダ 

    ベースライン ８０００ × ８０００ピクセルのデコードに対応 

 

■オーディオコントローラ 

    ＭＰＥＧ１／ＭＰＥＧ２ レイヤ１／２、ＭＰ３対応 

    ＭＰＥＧ２ ＡＡＣ、Ｄｏｌｂｙ Ｄｉｇｉｔａｌ、ＬＰＣＭ対応 

    ＳＰＤＩＦ出力サポート 
 

■ディスプレイ＆グラフィクス 

    ビデオ １プレーン 

    ７×５タップ ビデオスケーラー 

    ＯＳＤ ２プレーン 

 

■ペリフェラル 

    ＵＳＢ２．０ホスト・コントローラ×１系統 

    イーサネット・コントローラ×１系統 

    ＵＡＲＴ×２系統 

    スマートカードＩ／Ｆ×１系統 

    Ｉ２Ｃ×２系統 

    Ｃｌｏｃｋｅｄ Ｓｅｒｉａｌ Ｉ／Ｆ 

    ＩＲレシーバ／ブラスタ 

    タイマ 

 

【ＥＭＭＡ３ＴＪ特有の仕様】 

 

■ビデオ入力 

    ＨＤＭＩレシーバ×１系統 

    ３ＣｈビデオＡＤＣ内蔵 

    アナログビデオデコーダ （ＮＴＳＣ／ＰＡＬ） 

 

■オーディオ入力 

    ４ｃｈオーディオＡＤＣ内蔵 

 

■パネル出力 

    ＬＶＤＳ出力Ｉ／Ｆ 

 

【ＥＭＭＡ３ＴＳ特有の仕様】 

 

■アナログビデオ出力 

    コンポジットアナログビデオ出力／コンポーネントアナログビデオ出力 

    ビデオ出力用３ｃｈ ＤＡＣ内蔵 
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 （※１） ＥＭＭＡはルネサス エレクトロニクス株式会社の日本、米国及びその他の国における登録商標または

商標です。 

 （※２） ＭＩＰＳ３２、４ＫＥｃは MIPS Technologies, Inc.の登録商標もしくは商標です。 

以 上 
 

＊ 本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する商標または登録商標です。 

 


