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フォトカプラ「PS2381-1」の主な仕様 

• 動作周囲温度１１５度対応 

• 絶縁物厚 ０．４ｍｍ ＭＩＮ． 

• 入出力間絶縁耐圧が高い（ＢＶ＝５０００Ｖｒ．ｍ．ｓ） 

• 長沿面（８ｍｍ）、薄型パッケージ（４ピンＬＳＯＰ） 

• 応答速度が速い（ｔｒ＝４μｓ ＴＹＰ．、 ｔｔ＝５μｓ ＴＹＰ．） 

• エンボス・テーピング対応品：ＰＳ２３８１－１－Ｆ３：３０００個／リール 

• 鉛フリー対応品 

• 海外安全規格  

o ＵＬ認定品：ＮＯ．Ｅ７２４２２ 

o ＣＳＡ認定品：ＮＯ．ＣＡ１０１３９１ 

（ＣＡ５Ａ、ＣＡＮ／ＣＳＡ－Ｃ２２．２ ６００６５、６０９５０） 

o ＳＥＭＫＯ認定品：ＮＯ．９１１０４９ 

o ＤＩＮ ＥＮ６０７４７－５－２（ＶＤＥ０８８４ Ｐａｒｔ２）  

認定品：ＮＯ．４００２８９１７（オプション対応いたします） 

o ＣＱＣ認定品：ＣＱＣ１０００１０４１０５８ ｆｏｒ ＧＢ４９４３－２００１ 

         ＣＱＣ１０００１０４１０５９ ｆｏｒ ＧＢ８８９８－２００１ 

 

 
以 上 

 


