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「R2A20134SP」の仕様 

 
■最大電源電圧：24V 

 

■動作接合温度：-40 ~ +150℃ 

 

■パッケージ：SOP-8 

 

■UVLO：  

動作開始電圧：12.0V±0.8V 

動作停止電圧：9.0V±0.5V 

 

■内蔵機能： 

過電流制限機能 

ゼロ電流検出機能 

力率改善機能 

 

以 上 
 

 


