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題

名 
SH7760 LCD コントローラに関するマニュアル訂正および追加 情報分類 技術情報 

対象ロット等
適

用

製

品 

SH7760 グループ 
全ロット 

関連資料

SH7760 グループ 
ハードウェアマニュアル 
2010 年 2 月 10 日 Rev.2.00 
(RJJ09B0585-0200) 

 

上記適用製品に内蔵されている LCD コントローラ（LCDC）に関して、ハードウェアマニュアルの訂正と追加があります。 

 

1. 「30.4.6 電源制御シーケンス処理」の第二段落 

[変更前] 

電源制御シーケンスの概略タイミングチャートを図 30.4～図 30.7 に、設定可能な電源制御シーケンス期間の説明を表 

30.5 に示します。 

[変更後] 

電源制御シーケンスのフローチャートを図 30.4 に、概略タイミングチャートを図 30.5～図 30.8 に、設定可能な電源制 

御シーケンス期間の説明を表 30.5 に示します。 

2. 追加の図 30.4 

図 30.4～図 30.22 を、それぞれ図 30.5～図 30.23 に図番号を変更します。さらに図 30.4 を追加します。 
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図 30.4 電源制御シーケンスのフローチャート 

以  上  

 

各LCDCレジスタの設定 

LDCNTRにH'0011を設定* 

(2) 電源投入シーケンス（入力クロックにバスクロックまたは周辺クロックを選択時） 

【注】*  LDCNTR 書き込み後にLCDC の別のレジスタにアクセスを行う場合は、

         Pクロック4サイクル以上間をあけるかLCDC以外の32ビットレジスタの

ダミーリードを１回行ってください。 

開始 

DON2=1、DON=1を設定

終了 

LDCNTRにH'0000を設定 

(3) 電源遮断シーケンス 

開始 

DON2=0、DON=0を設定

終了 
 

表示開始(DON2=B’1、DON=B’1 を設定) 

LCDC 以外の 32 ビットレジスタを 1 回アクセス 
* TCNT0: タイマユニット(TMU)の 32 ビットレジスタ 

n 回のダミーリードにより、LPS[1:0]が B’11 となる期間待ち 
ます(n: 整数)。 
LDCNTR のダミーリード回数 n の計算方法 
n=INT(N/2xP/L)+2  [回] 

N: 分周設定(1、2、4、8、16) 
P: Pck 周波数 [MHz] 
L: LCD_CLK 入力クロック周波数 [MHz] 

各 LCDC レジスタの設定 

開 始 

LDCNTR に H’0011 を設定 

TCNT0*を１回ダミーリード 

LDCNTR を n 回ダミーリード 

LDPMMR をリード 

終 了 

Yes

No 
LDPMMR.LPS[0]=1 

(1) 電源投入シーケンス（入力クロックに外部クロックを選択時）


