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題

名 

RA6M1 グループ、RA6M2 グループ、RA6M3 グループ、RA6T1

グループ、IO ポート数 
情報分類 技術情報 

適

用

製

品 

RA6M1 グループ 

RA6M2 グループ 

RA6M3 グループ 

RA6T1 グループ 

対象ロット等 

関連資料 

Renesas RA6M1 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.00

Renesas RA6M2 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.00

Renesas RA6M3 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.10

Renesas RA6T1 グループ ユーザーズ

マニュアル ハードウェア編 Rev1.00

すべて 

ユーザーズマニュアルに IOポート数に関する記述を追加します。

・RA6M1

1．概要

1.1 機能の概要 (55 ページ) 

表 I/O ポート 

機能 機能の説明 

I/O ポート ⚫ 100 ピン LGA、100 ピン LQFP
- 入出力：67
- 入力：9
- プルアップ抵抗：68
- N チャネルオープンドレイン出力：67
- 5V トレラント：14

⚫ 64 ピン LQFP、64 ピン QFN
- 入出力：35
- 入力：5
- プルアップ抵抗：36
- N チャネルオープンドレイン出力：35
- 5V トレラント：9

1.4 機能の比較 (63 ページ) 

表 機能の比較 

機能 

型名 

R7FA6M1AD2CLJ R7FA6M1AD3CLP R7FA6M1AD3CFM R7FA6M1AD3CNB 

I/O 

ポート 
入出力 67 35 

入力 9 5 

プルアップ抵抗 68 36 

N チャネル 
オープンドレイン出力 67 35 

5V トレラント 14 9 
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・RA6M2

1．概要

1.1 機能の概要 (58 ページ) 

表 I/O ポート 

機能 機能の説明 

I/O ポート ⚫ 145 ピン LGA、144 ピン LQFP
- 入出力：109
- 入力：1
- プルアップ抵抗：110
- N チャネルオープンドレイン出力：109
- 5V トレラント：21

⚫ 100 ピン LQFP
- 入出力：75
- 入力：1
- プルアップ抵抗：76
- N チャネルオープンドレイン出力：75
- 5V トレラント：14

1.4 機能の比較 (66 ページ) 

機能 

型名 

R7FA6M2AF2CLK/ 
R7FA6M2AD2CLK 

R7FA6M2AF3CFB/ 
R7FA6M2AD3CFB 

R7FA6M3AF3CFP/ 
R7FA6M3AD3CFP 

I/O 

ポート 
入出力 109 75 

入力 1 1 

プルアップ抵抗 110 76 

N チャネル 
オープンドレイン出力 109 75 

5V トレラント 21 14 

・RA6M3

1．概要

1.1 機能の概要 (72 ページ) 

表 I/O ポート 

機能 機能の説明 

I/O ポート ⚫ 176 ピン BGA、176 ピン LQFP
- 入出力：124
- 入力：9
- プルアップ抵抗：125
- N チャネルオープンドレイン出力：124
- 5V トレラント：17

⚫ 145 ピン LGA、144 ピン LQFP
- 入出力：101
- 入力：9
- プルアップ抵抗：102
- N チャネルオープンドレイン出力：101
- 5V トレラント：21

⚫ 100 ピン LQFP
- 入出力：67
- 入力：9
- プルアップ抵抗：68
- N チャネルオープンドレイン出力：67
- 5V トレラント：14



Page 3 of 3 

1.4 機能の比較 (82 ページ) 

表 機能の比較 

機能 

型名 

R7FA6M3AH2CBG/ 
R7FA6M3AF2CBG 

R7FA6M3AH3CFC/ 
R7FA6M3AF3CFC 

R7FA6M3AH2CLK/ 
R7FA6M3AF2CLK 

R7FA6M3AH3CFB/ 
R7FA6M3AF3CFB 

R7FA6M3AH3CFP/ 
R7FA6M3AF3CFP 

I/O 

ポート 
入出力 124 101 67 

入力 9 9 9 

プルアップ抵抗 125 102 68 

N チャネル 
オープンドレイン出力 124 101 67 

5V トレラント 17 21 14 

・RA6T1

1．概要

1.1 機能の概要 (42 ページ) 

表 I/O ポート 

機能 機能の説明 

I/O ポート ⚫ 100 ピン LQFP
- 入出力：67
- 入力：9
- プルアップ抵抗：68
- N チャネルオープンドレイン出力：67
- 5V トレラント：14

⚫ 64 ピン LQFP
- 入出力：35
- 入力：5
- プルアップ抵抗：36
- N チャネルオープンドレイン出力：35
- 5V トレラント：9

1.4 機能の比較 (49 ページ) 

表 機能の比較 

機能 

型名 

R7FA6T1AD3CFP R7FA6T1AB3CFP R7FA6T1AD3CFM R7FA6T1AB3CFM 

I/O 

ポート 
入出力 67 35 

入力 9 5 

プルアップ抵抗 68 36 

N チャネル 
オープンドレイン出力 67 35 

5V トレラント 14 9 
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