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RENESAS TECHNICAL UPDATE 
 〒100-0004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル 

株式会社 ルネサス テクノロジ 
問合せ窓口 E-mail: csc@renesas.com 

製品分類 MPU&MCU 発行番号 TN-SH7-A548A/J Rev.  第１版 

題
名 

SH7760 におけるパッケージ展開品の型名の追加 情報分類 技術情報 

対象ロット等 
適
用
製
品 

SH7760 
全ロット 

関連資料 
SH7760 ハードウェアマニュアル 
(ADJ-602-328 第１版) 

 

SH7760(HD6417760)において、17mm x 17mm の BGA パッケージ品の製品型名/仕様を追加いたします。 

 

1. 新規製品型名/仕様 

(1)新規パッケージのピン配置は別紙 １, 2 を参照してください。 

(2)外形寸法は 17mm×17mm になります。詳細は別紙 ３ を参照ください。マーク印の例は、別紙 ４を参照ください。 

(3)AC 特性、DC 特性は現行品(HD6417760BP200AD：21mm×21mm パッケージ品：BP-256F)と同じです。 

(4)新規製品型名/動作保証温度範囲は、下記のようになります。 

 

 新規追加製品型名  動作保証温度範囲 はんだボール(共晶はんだ/鉛フリー ) 

HD6417760BL200A  -20℃ ～ 75℃ 共晶はんだボール品 

HD6417760BL200AV  -20℃ ～ 75℃ 鉛フリーはんだボール品 

HD6417760BL200AD  -40℃ ～ 85℃ 共晶はんだボール品 

HD6417760BL200ADV -40℃ ～ 85℃ 鉛フリーはんだボール品 

 

 

 

 

 

以上 
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別紙１ 17mm x 17mm パッケージ(BP-256B(V))品のピン配置図 

  で囲まれたピンが 21mm x 21mm パッケージ(BP-256F)品からの変更点である。 
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別紙２ 17mm x 17mm パッケージ(BP-256B)品のピン配表 

端子番号 端子名 端子番号 端子名
A1 EXTAL D5 MRESET#
A2 XTAL D6 STATUS0
A3 VDD-CPG D7 VSS
A4 VDD-PLL1 D8 STATUS1
A5 SSI0_SCK/HAC_SD_IN0/BS2# D9 VSSQ
A6 HSPI_TX/SIM_D/MCDAT D10 TRST#
A7 HSPI_CLK/SIM_CLK/MCCLK D11 VSSQ
A8 CMT_CTR1 D12 TDI
A9 CMT_CTR3 D13 VSSQ
A10 SCIF2_CLK D14 VSS
A11 SCIF2_TXD D15 VSSQ
A12 SCIF2_RXD D16 MD0
A13 SCIF2_CTS# D17 MD1
A14 SCIF2_RTS# D18 DRAK1
A15 SCIF0_CLK D19 DACK1
A16 SCIF0_TXD D20 USB_OVC#
A17 MD4/CE2B# E1 MFI-D8/LCD_DATA8
A18 DACK0 E2 VEPWC/IRQ5#
A19 VDD-PLL3 E3 CA
A20 UCLK E4 BREQ#
B1 RESET# E17 VSSQ
B2 VSS-CPG E18 VDDQ
B3 VDD-PLL2 E19 DREQ0#
B4 VSS-PLL1 E20 DREQ1#
B5 SSI0_WS/HAC_SYNC0 F1 MFI-D9/LCD_DATA9
B6 HSPI_RX F2 MFI-D0/LCD_DATA0
B7 HSPI_CS#/SIM_RST/MCCMD F3 CS0#
B8 CMT_CTR0/TCLK F4 VCPWC/IRQ4#
B9 CMT_CTR2 F17 I2C1_SCL
B10 NMI F18 I2C1_SDA
B11 SCIF1_CLK F19 I2C0_SCL
B12 SCIF1_TXD F20 I2C0_SDA
B13 SCIF1_RXD G1 MFI-D10/LCD_DATA10
B14 SCIF1_CTS# G2 MFI-D1/LCD_DATA1
B15 SCIF1_RTS# G3 VDD
B16 SCIF0_RXD G4 VSS
B17 MD3/CE2A# G17 VSS
B18 VSS-PLL3 G18 VDD
B19 USB_DM G19 MD6/IOIS16#
B20 VDDQ G20 MD5
C1 RDY# H1 CS1#
C2 HAC_BIT_CLK0 H2 MFI-D2/LCD_DATA2/IRQ6#
C3 VSS-PLL2 H3 VDDQ
C4 HAC_RES# H4 VSSQ
C5 SSI0_SDATA/HAC_SD_OUT0 H17 MD7
C6 SSI1_SDATA/HAC_SD_OUT1 H18 MD8
C7 VDD H19 Reserved/AUDCK
C8 ASEBRK#/BRKACK H20 Reserved/AUDSYNC
C9 VDDQ J1 MFI-D11/LCD_DATA11
C10 TMS J2 MFI-D3/LCD_DATA3/IRQ7#
C11 VDDQ J3 CS2#
C12 TDO J4 BACK#
C13 VDDQ J17 VSSQ
C14 VDD J18 VDDQ
C15 TCK J19 Reserved/AUDATA[2]
C16 MD2 J20 Reserved/AUDATA[3]
C17 DRAK0 K1 MFI-D12/LCD_DATA12
C18 USB_PENC K2 CS4#
C19 VSSQ K3 MFI-D4/LCD_DATA4/DREQ2#
C20 USB_DP K4 VSSQ
D1 DCK K17 Avss_ADC
D2 SSI1_SCK/HAC_SD_IN1 K18 Avcc_ADC
D3 SSI1_WS/HAC_SYNC1 K19 ADTRG#/AUDATA[0]
D4 HAC_BIT_CLK1 K20 Reserved/AUDATA[1]  



RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-SH7-A548A/J 発行日：2005 年 03 月 09 日 
 

Page 4 of 6 

端子番号 端子名 端子番号 端子名
L1 MFI-D13/LCD_DATA13 U17 D20
L2 MFI-D6/LCD_DATA6/DREQ3# U18 D28
L3 MFI-D5/LCD_DATA5/DRAK2/DACK2 U19 D16
L4 A20 U20 D31
L17 AN3 V1 D14
L18 AN2 V2 D1
L19 AN1 V3 VDDQ
L20 AN0 V4 D10
M1 MFI-D14/LCD_DATA14 V5 VDDQ
M2 MFI-D7/LCD_DATA7/DRAK3/DACK3 V6 A2
M3 A21 V7 VDD
M4 VDDQ V8 VDDQ
M17 VSSQ V9 A7
M18 VDDQ V10 VDDQ
M19 IRL3# V11 VDDQ
M20 IRL2# V12 VDDQ
N1 CS5# V13 A15
N2 MFI-INT#/LCD_CLK V14 VDD
N3 MFI-CS#/LCD_DON V15 A16
N4 VSSQ V16 VDDQ
N17 VSSQ V17 D21
N18 VDDQ V18 VDDQ
N19 IRL1# V19 D17
N20 IRL0# V20 D30
P1 MFI-D15/LCD_DATA15 W1 D2
P2 CS6# W2 VSSQ
P3 VSS W3 D4
P4 VDD W4 D6
P17 VSS W5 D7
P18 VDD W6 RD/WR#
P19 CAN0_NERR/AUDCK W7 WE0#/DQM0/REG#
P20 CAN1_NERR/AUDSYNC W8 A4
R1 A1 W9 A6
R2 BS# W10 A8
R3 MFI-E/LCD_CL1 W11 A10
R4 A0 W12 A12
R17 A24 W13 A14
R18 A25 W14 WE2#/DQM2/ICIORD#
R19 CAN0_RX/AUDATA[2] W15 RAS#
R20 CAN1_RX/AUDATA[3] W16 D24
T1 MFI-RW/LCD_FLM W17 D25
T2 MFI-RS/LCD_M_DISP W18 D27
T3 D11 W19 VSSQ
T4 MFI-MD/LCD_CL2 W20 D29
T17 A22 Y1 D13
T18 A23 Y2 D12
T19 CAN0_TX/AUDATA[0] Y3 D5
T20 CAN1_TX/AUDATA[1] Y4 D9
U1 D15 Y5 D8
U2 D0 Y6 RD#/CASS#/FRAME#
U3 D3 Y7 WE1#/DQM1
U4 VDDQ Y8 A3
U5 VSSQ Y9 A5
U6 CKE Y10 CKIO
U7 VSS Y11 A9
U8 VSSQ Y12 A11
U9 A17 Y13 A13
U10 VSSQ Y14 WE3#/DQM3/ICIOWR#
U11 VSSQ Y15 CS3#
U12 VSSQ Y16 D23
U13 A18 Y17 D22
U14 VSS Y18 D26
U15 A19 Y19 D19
U16 VSSQ Y20 D18  
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別紙３ 17mm x 17mm パッケージ(BP-256B/ BP-256BV)品のパッケージ外形寸法図 

 

パッケージコード：  

BP-256B(鉛あり) 

BP-256BV(鉛フリー品) 
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別紙４ 製品のマーク仕様例 

□ で囲まれた文字が変更された箇所である。 

6417760
SH-

BC80090
0 123 JAPAN

4 BL200
A

        

6417760
SH-

BC80090
0123 JAPAN

4
V

BL200
A

 
HD6417760BL200A  マーク仕様例     HD6417760BL200AV  マーク仕様例           

6417760
SH-

BC80 090
0123 JAPAN

4
D

BL200
A

        

6417760
SH-

BC80 090
0123 JAPAN

4
DV

BL200
A

 
HD6417760BL200AD  マーク仕様例     HD6417760BL200ADV  マーク仕様例  

              

 

 

 


