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題

名 
DMACの使用上の注意事項 情報分類 技術情報 

対象ロット等

適

用

製

品 

SH7709Aグループ 
SH7729グループ 
SH7706グループ 
SH7709Sグループ 
SH7729Rグループ 
SH7727グループ 

全ロット 
関連資料

SH7709Aハードウェアマニュアル 
Rev.5.00 (ADJ-602-193D) 
SH7729ハードウェアマニュアル 
Rev.4.00 (ADJ-602-195C) 
SH7706ハードウェアマニュアル 
Rev.5.00 (RJJ09B0163-0500) 
SH7709Sハードウェアマニュアル 
Rev.5.00 (RJJ09B0074-0500H) 
SH7729Rハードウェアマニュアル 
Rev.5.00 (RJJ09B0088-0500H) 
SH7727ハードウェアマニュアル 
Rev.6.00 (RJJ09B0279-0600) 

 

ダイレクトメモリアクセスコントローラ(DMAC)に下記の使用上の注意がございます。 

 

 

内蔵モジュールの DMA転送要求で起動した DMA転送を、NMI割り込み、又は、アドレスエラーによって途中で 

中断した場合は、下記の手順で DMA転送を再開してください。 

 

 (a)DMAOR.NMIFビットと AEビット、DMEビットを、一旦、'0' クリアする。 

 (b)DMAOR.DMEビットを、再度 '1' に セットして DMA転送を再開する。 

 

以上 

 

 


