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製品分類 MPU ＆ MCU 発行番号 TN-RX*-A145A/J  Rev. 第 1版 

題

名 

RX230グループ、RX231グループ ユーザーズマニュアル ハード

ウェア編の誤記訂正 
情報分類 技術情報 

適

用

製

品 

RX231グループ 

対象ロット等 

関連資料 

RX230グループ、RX231グループ ユー

ザーズマニュアルハードウェア編 

Rev.1.10 

(R01UH0496JJ0110) 
全ロット 

RX230 グループ、RX231 グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10 において誤記がありましたので、以下の

とおり訂正いたします。 

 

〈訂正内容〉 
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  表 1 パッケージによる仕様の相違点の端子数を以下のとおり修正いたします。 

【変更前】 

章 仕様差分 

40ピン以下のパッケージの製品 48ピン以上のパッケージの製品 

 

【変更後】 

章 仕様差分 

48ピンパッケージの製品 64ピン、100ピンパッケージの製品 
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  表 2 製品グループ、チップバージョンによる主な仕様の相違点(2/2)の SD ホストインタフェースの項目を以下のとおり訂正

いたします。 

【変更前】 

章 RX231グループ 
RX230グループ 

チップバージョン B チップバージョン A チップバージョン C 

40. SDホストインタフェース

(SDHIa) 

SD ホストインタフ

ェースはあります。 

 

SDホストインタフェースはありません。 

 

【変更後】 

章 RX231グループ 
RX230グループ 

チップバージョン B チップバージョン A チップバージョン C 

40. SDホストインタフェース

(SDHIa) 

SD ホストインタフ

ェースはあります 

(48ピン版を除く)。 

SDホストインタフェースはありません。 
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  SD Host I/Fの注記を削除いたします。 

【変更前】 

 ・SD Host I/F (オプション: 1ch) SDメモリ/SDIO 1 or 4 ビット SDバスをサポート。 

   注. 48ピン版は 1ビットモードのみ 

 

【変更後】 

 ・SD Host I/F (オプション: 1ch) SDメモリ/SDIO 1 or 4 ビット SDバスをサポート。 
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  表 1.2 パッケージ別機能比較一覧(2/2)において SDホストインタフェースの行を以下のとおり訂正いたします。 

 

【変更前】 

モジュール/機能 
RX230 グループ RX231 グループ 

100 ピン 64 ピン 48 ピン 100 ピン 64 ピン 48 ピン 

通信 

機能 

CAN モジュール なし 1 チャネル 

SD ホストインタフェース なし 1 チャネル 

 

【変更後】 

モジュール/機能 
RX230 グループ RX231 グループ 

100 ピン 64 ピン 48 ピン 100 ピン 64 ピン 48 ピン 

通信 

機能 

CAN モジュール なし 1 チャネル(注 1) 

SD ホストインタフェース なし 1 チャネル(注 1) なし 

     注 1：チップバージョン Bのみ 
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  表 1.3 製品一覧表のうち、48ピンパッケージの製品の SDHI の項目を「あり」から「なし」に訂正いたします。 

 

【変更前】 

グループ 型名 発注型名 パッケージ ROM 容量 RAM 容量 
E2 データ 

フラッシュ 

動作 

周波数 

暗号 SDHI CAN 動作周

囲温度 

RX231 

R5F52318BDNE R5F52318BDNE#U0 PWQN0048KB-A 512K 

バイト 64K 

バイト 
8K バイト 54MHz 

あり あり あり 

-40℃～ 

+85℃ 

R5F52318BDFL R5F52318BDFL#30 PLQP0048KB-B あり あり あり 

R5F52317BDNE R5F52317BDNE#U0 PWQN0048KB-A 384K 

バイト 

あり あり あり 

R5F52317BDFL R5F52317BDFL#30 PLQP0048KB-B あり あり あり 

 

【変更後】 

グループ 型名 発注型名 パッケージ ROM 容量 RAM 容量 
E2 データ 

フラッシュ 

動作 

周波数 

暗号 SDHI CAN 動作周

囲温度 

RX231 

R5F52318BDNE R5F52318BDNE#U0 PWQN0048KB-A 512K 

バイト 64K 

バイト 
8K バイト 54MHz 

あり なし あり 

-40℃～ 

+85℃ 

R5F52318BDFL R5F52318BDFL#30 PLQP0048KB-B あり なし あり 

R5F52317BDNE R5F52317BDNE#U0 PWQN0048KB-A 384K 

バイト 

あり なし あり 

R5F52317BDFL R5F52317BDFL#30 PLQP0048KB-B あり なし あり 
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  表 1.4 製品一覧表のうち、48ピンパッケージの製品の SDHI の項目を「あり」から「なし」に訂正いたします。 

 

【変更前】 

グループ 型名 発注型名 パッケージ ROM 容量 RAM 容量 
E2 データ 

フラッシュ 

動作 

周波数 

暗号 SDHI CAN 動作周

囲温度 

RX231 

R5F52318BGNE R5F52318BGNE#U0 PWQN0048KB-A 512K 

バイト 64K 

バイト 
8K バイト 54MHz 

あり あり あり 

-40℃～ 

+105℃ 

R5F52318BGFL R5F52318BGFL#30 PLQP0048KB-B あり あり あり 

R5F52317BGNE R5F52317BGNE#U0 PWQN0048KB-A 384K 

バイト 

あり あり あり 

R5F52317BGFL R5F52317BGFL#30 PLQP0048KB-B あり あり あり 

 

【変更後】 

グループ 型名 発注型名 パッケージ ROM 容量 RAM 容量 
E2 データ 

フラッシュ 

動作 

周波数 

暗号 SDHI CAN 動作周

囲温度 

RX231 

R5F52318BGNE R5F52318BGNE#U0 PWQN0048KB-A 512K 

バイト 64K 

バイト 
8K バイト 54MHz 

あり なし あり 

-40℃～ 

+105℃ 

R5F52318BGFL R5F52318BGFL#30 PLQP0048KB-B あり なし あり 

R5F52317BGNE R5F52317BGNE#U0 PWQN0048KB-A 384K 

バイト 

あり なし あり 

R5F52317BGFL R5F52317BGFL#30 PLQP0048KB-B あり なし あり 
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  図 1.1のチップバージョンの説明を以下のとおり訂正いたします。 

  

【変更前】 

チップバージョン 

RX231グループ 

   A：暗号なし、SDHIなし、CANあり 

   B：暗号あり、SDHIあり、CANあり 

   C：暗号なし、SDHIなし、CANなし 

 

【変更後】 

チップバージョン 

RX231グループ 

   A：暗号なし、SDHIなし、CANあり 

   B：暗号あり、SDHIあり(48ピン版を除く)、CANあり 

   C：暗号なし、SDHIなし、CANなし 
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  表 1.10 機能別端子一覧(48ピン LQFP/HWQFN)から SDHI の端子を削除いたします。 

 

【変更前】 

ピン 

番号 

電源、 

クロック、 

システム制御 

I/O ポート 

タイマ 

(MTU、TPU、TMR、RTC、 

CMT、POE、CAC) 

通信 

(SCIg、SCIh、RSPI、RIIC、

CAN、USB、SSI) 

メモリ IF 

(SDHI) 
タッチ その他 

24  PC4 MTIOC3D/MTCLKC/TMCI1/ 

POE0# 

SCK5/CTS8#/RTS8#/SS8#/ 

SSLA0 

SDHI_D1 TSCAP  

25  PB5/PC3 MTIOC2A/MTIOC1B/TMRI1/ 

POE1#/TIOCB4 

USB0_VBUS SDHI_CD   

26  PB3/PC2 MTIOC0A/MTIOC4A/TMO0/ 

POE3#/TIOCD3/TCLKD 

SCK6 SDHI_WP   

27  PB1/PC1 MTIOC0C/MTIOC4C/TMCI0/ 

TIOCB3 

TXD6/SMOSI6/SSDA6 SDHI_CLK  IRQ4/CMPOB1 

28 VCC       

29  PB0/PC0 MTIC5W/TIOCA3 RXD6/SMISO6/SSCL6/RSPCKA SDHI_CMD   
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【変更後】 

ピン 

番号 

電源、 

クロック、 

システム制御 

I/O ポート 

タイマ 

(MTU、TPU、TMR、RTC、 

CMT、POE、CAC) 

通信 

(SCIg、SCIh、RSPI、RIIC、

CAN、USB、SSI) 

メモリ IF 

(SDHI) 
タッチ その他 

24  PC4 MTIOC3D/MTCLKC/TMCI1/ 

POE0# 

SCK5/CTS8#/RTS8#/SS8#/ 

SSLA0 

 TSCAP  

25  PB5/PC3 MTIOC2A/MTIOC1B/TMRI1/ 

POE1#/TIOCB4 

USB0_VBUS    

26  PB3/PC2 MTIOC0A/MTIOC4A/TMO0/ 

POE3#/TIOCD3/TCLKD 

SCK6    

27  PB1/PC1 MTIOC0C/MTIOC4C/TMCI0/ 

TIOCB3 

TXD6/SMOSI6/SSDA6   IRQ4/CMPOB1 

28 VCC       

29  PB0/PC0 MTIC5W/TIOCA3 RXD6/SMISO6/SSCL6/RSPCKA    
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  表 22.1 マルチプル端子の割り当て端子一覧において、48ピン版の SDHI の端子を○から×に訂正いたします。 

 

【変更前】 

 

モジュール機能 端子機能 
割り当て

ポート 

パッケージ 

100ピン 64ピン 48ピン 

SDホストインタフェース SDHI_CLK(出力) PB1 ○ ○ ○ 

SDHI_CMD(入出力) PB0 ○ ○ ○ 

SDHI_D0(入出力) PC3 ○ ○ × 

SDHI_D1(入出力) PB6 ○ ○ × 

PC4 ○ ○ ○ 

SDHI_D2(入出力) PB7 ○ ○ × 

SDHI_D3(入出力) PC2 ○ ○ × 

SDHI_CD(入力) PB5 ○ ○ ○ 

SDHI_WP(入力) PB3 ○ ○ ○ 

 

【変更後】 

モジュール機能 端子機能 
割り当て

ポート 

パッケージ 

100ピン 64ピン 48ピン 

SDホストインタフェース SDHI_CLK(出力) PB1 ○ ○ × 

SDHI_CMD(入出力) PB0 ○ ○ × 

SDHI_D0(入出力) PC3 ○ ○ × 

SDHI_D1(入出力) PB6 ○ ○ × 

PC4 ○ ○ × 

SDHI_D2(入出力) PB7 ○ ○ × 

SDHI_D3(入出力) PC2 ○ ○ × 

SDHI_CD(入力) PB5 ○ ○ × 

SDHI_WP(入力) PB3 ○ ○ × 
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  表 22.17  48ピン端子入出力機能レジスタ設定から SDHIの端子を削除いたします。 

 

【変更前】 

PSEL[4:0]ビット 

設定値 

端子 

PB0 PB1 PB3 PB5 

10001b － － － USB0_VBUS 

11010b SDHI_CMD SDHI_CLK SDHI_WP SDHI_CD 

 

【変更後】 

PSEL[4:0]ビット 

設定値 

端子 

PB0 PB1 PB3 PB5 

10001b － － － USB0_VBUS 
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  表 22.20  48ピン端子入出力機能レジスタ設定から SDHIの端子を削除いたします。 

 

【変更前】 

PSEL[4:0]ビット 

設定値 

端子 

PC4 PC5 PC6 PC7 

11001b TSCAP TS23 TS22 － 

11010b SDHI_D1 － － － 

 

【変更後】 

PSEL[4:0]ビット 

設定値 

端子 

PC4 PC5 PC6 PC7 

11001b TSCAP TS23 TS22 － 

 




