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 处理器： 瑞萨电子 RZ/G2L (64位 微处理器)

 结构： Cortex A55 x 2 + Cortex M33

 频率：1.2千兆赫

 RAM： 16位 4GB DDR4 

 eMMC: 5.1 32GB

 操作系统： Linux

 人机界面

 工业自动化

谷新 GX-G2L-QSB 系统模块（SOM）搭载了瑞萨电子 RZ/G2L 64位应用处理器。它包括一个双
核 Cortex-A55（1.2GHz）和 Cortex-M33 CPU、16 位 DDR3L/DDR4 接口、带 Arm Mali-G31 
的 3D 图形引擎和视频编解码器 （H.264）。它还配备了摄像头输入、显示输出、USB2.0 和
千兆以太网，使其成为入门级工业 HMI 和具有视频功能的嵌入式设备等应用的理想选择。

谷新科技

 交通

 智慧城市, 智能家居

http://www.coosine.com/pd.jsp?id=10#_jcp=2

https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rz-mpus/rzg2l-general-purpose-microprocessors-dual-core-arm-cortex-a55-12-ghz-cpus-and-single-core-arm-cortex-m33
http://www.coosine.com/pd.jsp?id=10#_jcp=2


谷新 RZ/G2L QSB (背面图):

了解更多信息：

http://www.coosine.com/pd.jsp?id=10#_jcp=2

系统模块 和 底板 功能特点:

http://www.coosine.com/pd.jsp?id=10#_jcp=2

