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題

名 
シリアルサウンドインタフェースの使用上の注意事項 情報分類 技術情報 

対象ロット等
適

用

製

品 

SH7262 グループ 
SH7264 グループ 
SH7266 グループ 
SH7267 グループ 

全ロット 
関連資料

・ SH7262 グループ、SH7264 グループ

ハードウェアマニュアル  Rev.2.00
（RJJ09B0475-0200） 

・ SH7266 グループ、SH7267 グループ

ハードウェアマニュアル  Rev.1.00
（RJJ09B0599-0100） 

 

上記適用製品のシリアルサウンドインタフェースにおいて、以下の注意事項および回避方法について連絡差し上げます。 

 

【注意事項】 

コントロールレジスタ（SSICR）の TEN ビットに関して、1 にセットしても送信開始できない場合があります。 

 

【回避方法】 

送信動作は、図 1 または図 2 に示す手順で開始してください。 

 

開始

リセット解除
SSICRの

コンフィギュレーションビットを
設定

必要に応じて送信用の
データを供給するように
ダイレクトメモリアクセス
コントローラのセットアップ

送信動作を許可
ダイレクトメモリアクセス
コントローラをイネーブル
エラー割り込みを許可

割り込み待ち

SSIWS 1.5 周期以上待つ

IDST = 1 ?

No

Yes

エラー割り込み?

DMA転送終了?

送信データ残っている?

送信動作を禁止 (TEN = 0)

送信動作を禁止
ダイレクトメモリアクセス

コントローラをディスエーブル
エラー割り込みを禁止
アイドル割り込みを許可

本モジュールからの
アイドル割り込み待ち

終了

Yes

No

Yes

No

Yes

No

SSISCK 1 周期以上待つ

送信動作を再許可 (TEN = 1)

SCKD、SWSD、MUEN、
DEL、PDTA、SDTA、
SPDP、SWSP、SCKP、
SWL、DWL、CHNLの設定

TEN = 1、
TUIEN = 1、TOIEN = 1、TIE = 1

TEN = 0、
TUIEN = 0、TOIEN = 0、
IIEN = 1、TIE = 0

 

図 1 ダイレクトメモリアクセスコントローラを使用した送信 

(c) 2011. Renesas Electronics Corporation. All rights reserved. Page 1 of 2 



RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-SH7-A799A/J 発行日：2011 年3 月4 日  
 

Page 2 of 2 

n = ( (CHNL + 1) × 2)
ループ

次のチャネル

開始

リセット解除
SSICRの

コンフィギュレーションビットを
設定

送信動作を許可
データ割り込みをイネーブル

エラー割り込みを許可

割り込み待ち

SSIWS 1.5 周期以上待つ

IDST = 1 ?

No

Yes

データ割り込み?

送信データ残っている?

送信動作を禁止
エラー割り込みを禁止
アイドル割り込みを許可

本モジュールからの
アイドル割り込み待ち

終了

Yes

No

Yes

No

SSIステータスレジスタビットで

アンダフロー／オーバフロー
後にデータの再アラインメント

チャネル n のデータをロード

送信動作を禁止 (TEN = 0)

SSISCK 1 周期以上待つ

送信動作を再許可 (TEN = 1)

TEN = 0、
TUIEN = 0、TOIEN = 0、
IIEN = 1、TIE = 0

TEN = 1、
TUIEN = 1、TOIEN = 1、TIE = 1

SCKD、SWSD、MUEN、
DEL、PDTA、SDTA、
SPDP、SWSP、SCKP、
SWL、DWL、CHNLの設定

 

図 2 割り込みデータフロー制御を使用した送信 

 


