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題

名 
SH7280 グループハードウェアマニュアル誤記訂正 情報分類 技術情報 

対象ロット等
適

用

製

品 

・ SH7280 グループ 
 
・ SH7243 グループ    全ロット 

関連資料
・SH7280 グループハードウェアマニュ

アル (RJJ09B0366-0100(H)) 
 

 

上記適用製品のハードウェアマニュアルにおいて、誤記がございましたので、訂正のご連絡を致します。 

詳細は、以下をご参照ください。 

 

 ＜誤記訂正内容＞ 

｢第 31 章 電気的特性｣の 31.3.3 バスタイミング 表 31.7 バスタイミングを以下のように追記修正します。 

【変更前】 
Bφ＝50MHz* 項   目 記号 

Min. Max. 
単位 参照図 

アドレス遅延時間 1 tAD1 1 20 ns 31.11～31.35、31.38 
アドレス遅延時間 2 tAD2 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋20 ns 31.18 
アドレス遅延時間 3 tAD3 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋20 ns 31.36、31.37 
アドレスセットアップ時間  tAS 0 － ns 31.11～31.14、31.18 
アドレスホールド時間  tAH 0 － ns 31.11～31.14 
BS 遅延時間 tBSD － 20 ns 31.11～31.32、31.36、31.38 
CS 遅延時間 1 tCSD1 1 20 ns 31.11～31.35、31.38 
CS 遅延時間 2 tCSD2 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋20 ns 31.36、31.37 
リードライト遅延時間 1 tRWD1 1 20 ns 31.11～31.35、31.38 
リードライト遅延時間 2 tRWD2 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋20 ns 31.36、31.37 
リードストローブ遅延時間 tRSD 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋20 ns 31.11～31.15、 

31.17～31.18、31.38 
リードデータセットアップ時間 1 tRDS1 1/2tcyc＋20 － ns 31.11～31.15、 

31.17、31.38 
リードデータセットアップ時間 2 tRDS2 20 － ns 31.16、31.19～31.22、 

31.27～31.29 
リードデータセットアップ時間 3 tRDS3 1/2tcyc＋20 － ns 31.18 
リードデータセットアップ時間 4 tRDS4 1/2tcyc＋20 － ns 31.36 
リードデータホールド時間 1 tRDH1 0 － ns 31.11～31.15、31.17、31.38 
リードデータホールド時間 2 tRDH2 5 － ns 31.16、31.19～31.22、 

31.27～31.29 
リードデータホールド時間 3 tRDH3 0 － ns 31.18 
リードデータホールド時間 4 tRDH4 1/2tcyc＋5 － ns 31.36 
ライトイネーブル遅延時間 1 tWED1 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋20 ns 31.11～31.15、31.38 
ライトイネーブル遅延時間 2 tWED2 － 20 ns 31.17 
ライトデータ遅延時間 1 tWDD1 － 20 ns 31.11～31.17、31.38 
ライトデータ遅延時間 2 tWDD2 － 20 ns 31.23～31.26、31.30～31.32 
ライトデータ遅延時間 3 tWDD3 － 1/2tcyc＋20 ns 31.36 
ライトデータホールド時間 1 tWDH1 1 － ns 31.11～31.17、31.38 
ライトデータホールド時間 2 tWDH2 1 － ns 31.23～31.26、31.30～31.32 
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ライトデータホールド時間 3 tWDH3 1/2tcyc＋1 － ns 31.36 
WAIT セットアップ時間 tWTS 1/2tcyc＋20 － ns 31.12～31.18 
WAIT ホールド時間 tWTH 1/2tcyc＋10 － ns 31.12～31.18 
RAS 遅延時間 1 tRASD1 1 20 ns 31.19～31.35 
RAS 遅延時間 2 tRASD2 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋20 ns 31.36、31.37 
CAS 遅延時間 1 tCASD1 1 20 ns 31.19～31.35 
CAS 遅延時間 2 tCASD2 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋20 ns 31.36、31.37 
DQM 遅延時間 1 tDQMD1 1 20 ns 31.19～31.32 
DQM 遅延時間 2 tDQMD2 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋20 ns 31.36、31.37 
CKE 遅延時間 1 tCKED1 1 20 ns 31.34 
CKE 遅延時間 2 tCKED2 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋20 ns 31.37 
AH 遅延時間 tAHD 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋20 ns 31.15 
マルチプレクスアドレス遅延時

間 
tMAD － 20 ns 31.15 

マルチプレクスアドレスホール

ド時間 
tMAH 1 － ns 31.15 

DACK、TEND 遅延時間 tDACD － 周辺モジュール

参照 
ns 31.10～31.31、31.35、31.37 

FRAME 遅延時間 tFMD 1  20 ns 31.16 
 

【変更後】 
Bφ＝50MHz* 項 目 記号 

Min. Max. 
単位 参照図 

アドレス遅延時間 1 tAD1 1 18 ns 31.11～31.35、31.38 
アドレス遅延時間 2 tAD2 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋18 ns 31.18 
アドレス遅延時間 3 tAD3 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋18 ns 31.36、31.37 
アドレスセットアップ時間 tAS 0 － ns 31.11～31.14、31.18 
アドレスホールド時間 tAH 0 － ns 31.11～31.14 
BS 遅延時間 tBSD － 18 ns 31.11～31.32、31.36、31.38 
CS 遅延時間 1 tCSD1 1 18 ns 31.11～31.35、31.38 
CS 遅延時間 2 tCSD2 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋18 ns 31.36、31.37 
CS セットアップ時間 tCSS 0 － ns 31.11～31.15 
リードライト遅延時間 1 tRWD1 1 18 ns 31.11～31.35、31.38 
リードライト遅延時間 2 tRWD2 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋18 ns 31.36、31.37 
リードストローブ遅延時間 tRSD 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋18 ns 31.11～31.15、 

31.17、31.18、31.38 
リードデータセットアップ時間 1 tRDS1 1/2tcyc＋14 － ns 31.11～31.15、 

31.17、31.38 
リードデータセットアップ時間 2 tRDS2 14 － ns 31.16、31.19～31.22、 

31.27～31.29 
リードデータセットアップ時間 3 tRDS3 1/2tcyc＋14 － ns 31.18 
リードデータセットアップ時間 4 tRDS4 1/2tcyc＋14 － ns 31.36 
リードデータホールド時間 1 tRDH1 0 － ns 31.11～31.15、31.17、31.38 
リードデータホールド時間 2 tRDH2 2 － ns 31.16、31.19～31.22、 

31.27～31.29 
リードデータホールド時間 3 tRDH3 0 － ns 31.18 
リードデータホールド時間 4 tRDH4 1/2tcyc＋5 － ns 31.36 
ライトイネーブル遅延時間 1 tWED1 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋18 ns 31.11～31.15、31.38 
ライトイネーブル遅延時間 2 tWED2 － 18 ns 31.17 
ライトデータ遅延時間 1 tWDD1 － 18 ns 31.11～31.17、31.38 
ライトデータ遅延時間 2 tWDD2 － 18 ns 31.23～31.26、31.30～31.32 
ライトデータ遅延時間 3 tWDD3 － 1/2tcyc＋18 ns 31.36 
ライトデータホールド時間 1 tWDH1 1 － ns 31.11～31.17、31.38 
ライトデータホールド時間 2 tWDH2 1 － ns 31.23～31.26、31.30～31.32 
ライトデータホールド時間 3 tWDH3 1/2tcyc＋1 － ns 31.36 
ライトデータホールド時間 3 tWDH4 1/2tcyc＋1 － ns 31.11～31.15 
リードデータアクセス時間 tACC tcyc(n+1.5)-3

3 
－ ns 31.11 

リードストローブからのアクセ

ス時間 
tOE tcyc (n+1)-31 － ns 31.11 

WAIT セットアップ時間 tWTS 1/2tcyc＋18 － ns 31.12～31.18 
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WAIT ホールド時間 tWTH 1/2tcyc＋10 － ns 31.12～31.18 
RAS 遅延時間 1 tRASD1 1 18 ns 31.19～31.35 
RAS 遅延時間 2 tRASD2 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋18 ns 31.36、31.37 
CAS 遅延時間 1 tCASD1 1 18 ns 31.19～31.35 
CAS 遅延時間 2 tCASD2 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋18 ns 31.36、31.37 
DQM 遅延時間 1 tDQMD1 1 18 ns 31.19～31.32 
DQM 遅延時間 2 tDQMD2 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋18 ns 31.36、31.37 
CKE 遅延時間 1 tCKED1 1 18 ns 31.34 
CKE 遅延時間 2 tCKED2 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋18 ns 31.37 
AH 遅延時間 tAHD 1/2tcyc＋1 1/2tcyc＋18 ns 31.15 
マルチプレクスアドレス遅延時

間 
tMAD － 18 ns 31.15 

マルチプレクスアドレスホール

ド時間 
tMAH 1 － ns 31.15 

DACK、TEND 遅延時間 tDACD － 周辺モジュール 
参照 

ns 31.10～31.31、31.35、31.37 

FRAME 遅延時間 tFMD 1 18 ns 31.16 
 

 

｢第 31 章 電気的特性｣の 31.3.3 バスタイミングの図 31.11 を以下のように追記します。 

【変更前】 

図31.11 通常空間基本バスサイクル(ノーウェイト)
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【変更後】 

図31.11 通常空間基本バスサイクル(ノーウェイト)
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